o) Accouplements

BGC  Accouplement Oldham «eica.
Couple: 1,7 a 44Nm

- Composé de 3 éléments détachables

- Vitesse maxi. 3000 t/min Facteur de Service
- T° d'utilisation -20°C d +60°C Utilisation Facteur
- Matieres: Momentanée 1
moyeu aluminium 6082 Thvfour 2
finition alocrom 3hijour 4
disque acétal noir Bhjour 5
Avantages f2nfour :
- Mésalignement sans incidence A av Le couple a trapsmet!rg X
sur la charge F"f atLow P fac}te.ur de service doit e.tre
; pas de lubrifcation ficholre de inférieur au couple maxi.
- Faible inertie w age Disque de torsion
- Amagnétique sev L
10w 100
AP A
Couple — Woment Rigiié oD
Meésalignement a 3000 tmin Statique d'inertie toriomell
Radial ~ Axial  Angulaire Maxi. derupture (kgn? (N
(£mm) (zmn) i) i) [N
BG19 0,20 , 67 115 de serrage Moyeu
BG25 0.20 . %A Y c
BG33 020 0,15 05° 9,0 53 1218 615
BG41 025 0,15 05° 17,0 57 337 120
BG50 025 020 05° 300 95 750 1375 M1'+SES§+ 0 25+ 50r |
BG57 025 0,20 0,5° 44,0 150 12410 2610 T
Prix_-6% -12% -18% Sur demande]
Alésages Alésages Stock* Pr1ixal.Lni.
standard en option Poids Alésages Alésages
REFERENCE  (mm) (mm) is (g) Standerd Standard
5,6, _
BGC19 4 6.35.8 19,10 22,00 6,30 4-40 12 v 1594€
BGC25  6,8,10 o 2540 2840 860 M3 31 v  2286€
Bocgs 8981014 12127 3330 4800 1300 M3 86 v 3356€
BGCAT 952,12, 14 o168 4130 5080 1670 M4 148 v  3727€
10, 12, 14, 15,
BGC50 20 16.18.19.24. 25 50,00 59,60 20,60 M5 208 v  9165€
BGCS7 20 1012141516 5710 7800 2840 M6 361 v 10507€

18, 19, 24, 25, 30
*Dans la limite du disponible

(2k7M Tome (2) 2006 HPC www.hpceurope.com Tel-iFPE88 5000




Accouplements ®

Accouplement Oldham e BG
Couple: 0,06 a 44Nm

- Composé de 3 éléments détachables ¥ .

- Vitesse maxi. 3000 t/min = N Faftelur de Service

- T° d'utilisation -20°C & +60°C Utilisation Facteur

- Matieres: | Momentanee 1 |
moyeu (BG6-BG13) laiton CZ121 Thrfour 2
moyeu (BG19-57) aluminium 6082 3nfjour 4
finition alocrom 6h/J_our 6
disque acétal noir 12h/jour 8

Le couple a transmettre x

T
‘ (Y facteur de service doit étre
. w
Lﬁmtw‘(e SW;W'/\’ inférieur au couple maxi.
Vs de P Disque de torsion

» . ) Couple Moment
Meésalignement a 3000 timin Statique  d'inertie  torsiomele

Radial  Axial Angulaire Maxi. de rupture (kgm?  (Nm/

(emm) (£mm) Nm)  (Nm) X109
BG6 0,10
BG9_ 0.10 )
BG13 010 005 05° 05 4 2 ¢

BG19 020 0,10 05° 17 10 67 15
BG25 0,20 0,10 05° 4 13 252 205
BG33 020 0,15 05° 9 53 1278 615
BG41 025 0,15 05° 17 57 3327 1200
BG50 0,25 0,20 0,5° 30 95 7550 1375
BG57 025 020 05° 44 150 12410 2610

1+ 5+ 10+ 25+ 50+
i Prix -6% -12% -18% Sur demande|

Alesages Alésages Prix Uni.

standard en option Poids Alesages M;:a 4es

REFERENCE (mm) i (9)  Standard Slandgrd

BG6 2 3,3.18 640 1270 380 M3 25 v __1426€

BG9 4,5 3 950 1270 380 M3 4 v _1251€

BG13 3 4,5,6,6.35 1270 1590 430 M3 11 v __1379€

BG19 4,68 5,6.35 19,10 22,00 630 M3 12 v 1583€

BG25 6,8, 10 6.35,9.52, 12 2540 2840 860 M4 31 v  2093€

BG33 12 ?;‘9'1%2’1160’ 33,30 4800 1300 M4 86 v 3140€
9.52, 12, 14, 15,

BG41 10 16, 18,19, 20 4130 5080 16,70 M5 148 v 3726€

10, 12, 14, 15,
BG50 20 16. 18,19, 24.25 50,00 59,60 2060 M8 208 v 8750€
BG57 20 12,14,15,16, 57,10 78,00 2840 M8 361 v 12137€

18, 19, 24, 25, 30
*Dans la limite du disponible

Fax:[¥PE88 6000 cialehpceurope.com HPC EEH@FEEN @33
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