


Guidage en rotation

REMISES

() 1+ 6+ 20+ 40+
& Prix _-15% -20% Sur demande:

REFERENCE Vitesse Charge Charge PrixUni.1a5
Billes Billes maxi. statique dynamique Billes Billes
Verre Inox A B (t/min)  (daN) (daN)  Verre  Inox

PB607/GL  PB607/SS 7 19 6 2600 4,0 6,0 748F 731F
PB608/GL _ PB608/SS 8 22 7 2200 55 8,0 813F 792F
PB609/GL _ PB609/SS 9 24 7 2050 6,0 9,0 881F 858F
PB6200/GL  PB6200/SS 10 30 9 1650 13,0 17,0 884F B861lF
PB6201/GL PB6201/SS 12 32 10 1550 15,0 220 1014F 991F
PB6202/GL PB6202/SS 15 35 11 1400 17,0 250 1185F 1156F
PB6203/GL PB6203/SS 17 40 12 1250 22,0 32,0 1247F 1215F
PB6204/GL PB6204/SS 20 47 14 1050 27,0 420 1557F 1522F
PB6205/GL  PB6205/SS 25 52 15 950 32,0 480 1831F 1787F
PB6206/GL PB6206/SS 30 62 16 800 36,0 550 2933F 2858F
PB6207/GL PB6207/SS 35 72 17 700 41,0 620 4885F 4767F
PB6208/GL PB6208/SS 40 80 18 625 44,0 66,0 5360F 5230F
PB6209/GL  PB6209/SS 45 85 19 580 47,0 72,0 5841F 5696 F
PB6210/GL PB6210/SS 50 90 20 550 54,0 770 7332F 7155F
PB6211/GL PB6211/SS 55 100 21 500 60,0 80,0 8876F 8657F
PB6212/GL PB6212/SS 60 110 22 450 63,0 88,0 10222F 99.75F
PB6300/GL  PB6300/SS 10 35 11 1400 19,0 280 1229F 1200F
PB6301/GL PB6301/SS 12 37 12 1300 21,0 310 1240F 1211F
PB6302/GL PB6302/SS 15 42 13 1200 26,0 370 1533F 1495F
PB6303/GL  PB6303/SS 17 47 14 1050 30,0 450 1631F 1589F
PB6304/GL  PB6304/SS 20 52 15 950 35,0 53,0 1897F 1849F
PB6305/GL  PB6305/SS 25 62 17 725 40,0 600 2980F 2904F
PB6306/GL  PB6306/SS 30 72 19 675 46,0 700 4810F 4689F
PB6307/GL PB6307/SS 35 80 21 600 49,0 750 56,73F 5538F
PB6309/GL  PB6309/SS 45 100 25 500 54,0 90,0 100.90F 9844F
PB16002/GL PB16002/SS 15 32 8 1500 13,0 190 940F 917F
PB16003/GL PB16003/SS 17 35 8 1400 16,0 240 1002F 976F
PB16004/GL PB16004/SS 20 42 8 1150 19,0 290 1275F 1244F
PB16005/GL PB16005/SS 25 47 8 1050 21,0 310 1412F 1380F
PB16006/GL PB16006/SS 30 55 9 900 24,0 370 1648F 16,06F
PB16007/GL PB16007/SS 35 62 9 800 29,0 430 1968F 1924F
PB16008/GL PB16008/SS 40 68 9 750 30,0 450  2209F 2156F
PB16009/GL PB16009/SS 45 75 10 650 33,0 500 3952F 3858F
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D Guidage en rotation

Q6 Roulement a billes
3 versions au choix

- Roulement & billes a contact radial

- Simple rangée de billes

- Les charges statiques et dynamiques
sont des charges radiales

Versions

- Ouvert : sans protection

- ZZ : roulement avec 2 plaques de protection
- 2RS : roulement avec 2 joints d’étanchéité

- * Ouvert

- 2 largeurs figurent dans le tableau
car les roulements sans joint
d’étanchéité sont plus étroits

-
I

Alésagel—-—| @D

@A
\-
. A

|

REMISES ‘M

6+ 20+ 40+ 60+ 100+ |

[o]CY 1+
Rem {8

10%-15%-20% -30% Sur demande|

Vitesse Charge Charge
; SN StoCk’

Alésage maxi. dynamique statique

Prix Uni. 1 a 5

Largeur (t/min) (N) (N) 2RS

Ouvert 7z 2RS

_0693 3 8 3*/4 60000 560 179 - 1042 F 1102 F18,98 F
Q624 4 13 5 40000 1300 485 1 738F 786F 851F
Q634 4 16 5 36000 1730 670 - 745F 786F 855F
Q685 5 un 3*/5 45000 715 281 L1 1017F 10,78 F13,76 F
Q625 5 16 5 36000 1730 670 L1 646F 684F 745F
Q686 6 13 35*/5 40000 1080 440 L1 752F 795F 864F
Q626 6 9 6 2 000 2340 885 L 1 507F 540F 58F
Q608 8 2 7 4000 3300 1370 ] 507F 540F 58F
Q61800 10 9 5 4000 1720 840 - 846 F 898F 976 F
Q6000 10 26 8 22000 4550 1970 L1 507F 535F 649F
Q6200 10 30 9 18000 5100 2390 [1 507F 535F 58F
Q6300 10 35 11 17000 8100 3450 [ 1 590F 62F 677F
Q61801 12 21 5 20000 1920 1040 - 10,32 F 10,93 F 11,89 F
Q6001 12 28 8 18000 5100 2370 1 512F 540F 590F
Q6201 12 32 10 17000 6800 3050 L1 507F 535F 58F
06301 12 37 12 16 000 9700 4200 L1 607F 642F 696 F
Q61802 15 24 5 17000 2070 1260 - 1332 F 1404 F -
Q6002 15 32 9 15000 5600 2830 L1 58F 617F 674F
Q6202 15 35 u 14000 7650 3750 L1 523F 557F 523F
Q6302 15 42 13 13000 11400 5450 [ 1 78 F 829F 901F
Q61803 17 26 5 15000 2630 1570 - 13,11 F 13,84 F15,05 F
Q6003 17 35 10 13000 6000 3250 L1 607F 646F 703F
Q6203 17 40 12 12000 9550 4800 [1 607F 646F 7,03F
Q6303 17 47 14 11000 13600 6650 - 761F 804F 880 F

*Dans la limite du disponible
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Guidage en rotation o)

O

Alesage | | op
A

REMISES
O[] 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 100+ |
1231 Prix -10%-15%-20% -30% Sur demande|

Vitesse Charge Charge St k* . _
Alésage maxi. dynamique statique PrixUni. 1 a5
DA Largeur (t/min) (N) (N) 2RS Ouvert Z7Z 2RS

Q61804 20 13000 4000 2470 - 14,65 F 16,74 F 16,82 F
Q6004 20 42 12 11000 9400 5000 1 720F 738F 804F
Q6204 20 47 14 11000 12800 6600 1 730F 7,72F 838F
Q6304 20 52 15 10000 15900 7900 [ 1 864F 911F 99F
Q61805 25 37 7 10000 4300 2950 - 15,86 F 16,74 F 1824 F
Q6005 25 47 12 9500 10100 5850 L1 752F 800F 869F
Q6205 25 52 15 9000 14000 7850 [ 1 812F 864F 1435F
Q61806 30 42 7 9000 4500 3450 - 22,04 F 23,30 F 2534 F
Q6006 30 55 13 8000 13200 8300 - 1017 F 1093 F 11,71 F
Q6206 30 62 16 7500 19500 11 300 1 1161F 1231 F 1339 F
Q61807 35 47 7 7500 4750 3900 - 27,28 F 28,88 F 31,40 F
Q6007 35 62 14 6700 16 000 10300 - 1186 F 12,49 F 13,62 F
Q6207 35 72 17 6300 25700 15300 - 1265 F 1335F 1454 F
Q61808 40 52 7 6700 4900 4350 - 30,32 F 36,18 F 34,87 F
Q6008 40 68 15 6000 16800 11 500 [ 11348F 1424 F 1548 F
Q6208 40 80 18 5600 29 100 17 800 - 1870 F 1976 F 2148 F
Q61809 45 58 7 6000 5350 5250 - 30,32 F 32,08 F 34,87 F
Q6009 45 75 16 5300 20900 15200 - 16,78 F 17,76 F 1934 F
Q6209 45 85 19 5300 31500 20400 - 2120 F 2243 F 2435 F
Q61810 50 65 7 5300 6400 6200 - 34,60 F 36,54 F 39,75 F
Q6010 50 80 16 4800 21800 16600 - 2321 F 24,56 F 26,69 F
Q6210 50 90 20 4800 35000 23200 - 2951 F 31,20 F 3395 F

*Dans la limite du disponible
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D Guidage en rotation
S-ZZ  Roulement a billes [[j{e)4 ABEC 3

Avec plaques de protection

- Roulement & billes a contact radial

- Simple rangée de billes

- Avec 2 plaques de protection (joint ZZ)

- Tolérance P6/ABEC3

- Matiére : inox AlSI 440C

- Charges statiques et dynamiques :
environ 70% des charges statiques
et dynamiques des roulements
aciers équivalents.

- Température maxi. d’utilisation : +288°C

—
e

REMISES
Qté
01 Prix 10%-15%-20%Sur demande|
Prix Uni.

REFERENCE 2A @D E Stock: Y

568227 2 5 23 T 1415F
568322 3 7 30 C 1 1060F
568422 4 9 40 C 1 1060F
568522 5 1 5.0 C 1 100F
$6862Z 6 13 50 1 100F
568722 7 14 50 1 1065F
568822 8 16 50 1 1e2F
560822 8 2 7.0 1 27iF
568922 9 17 6.0 1 1ROF
5680027 10 19 5.0 1 %lF
5680122 12 21 50 T ®48F
$680227 15 24 50 C 1 4M4F
5680322 17 26 50 - 505F
5680422 20 32 7.0 1 &4F

*Dans la limite du disponible
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Guidage en rotation o)
Roulement a billes [[ifd ABEC3  SF-Z

Avec colerette et plaques de protectlon

- Roulement a billes a contact radial
- Simple rangée de billes
- Avec 2 plaques de protection (joint ZZ)
- Tolérance P6/ABEC3
- Avec épaulement
- Matiére : inox AlSI 440C
- Charges statiques et dynamiques :
environ 70% des charges statiques
et dynamiques des roulements
aciers équivalents.
- Température maxi. d'utilisation : +288°C

e

REMISES
[N 1+ 6+ 20+ 40+ 60+
(3111} Prix -10%-15%-20%Sur demande|

REFERENCE DA @D E oF FW
SF68227 2,0 5 2,3 6,1 0,6 L1 1558 F
SF6832Z 3,0 7 3,0 8,1 0,8 1 1443 F
SF6842Z 4,0 9 4,0 10,3 1,0 L1 1472F
SF6852Z 5,0 11 5,0 12,5 1,0 L1 1393 F
SF6862Z 6,0 13 5,0 15,0 1,1 1 1337F
SF6872Z 7,0 14 5,0 16,0 1,1 - 14,23 F
SF6882Z 8,0 16 5,0 18,0 11 L1 1558 F
SF68927 9,0 17 6,0 19,0 11 - 1481 F
SF9802Z 10,0 19 7,0 21,0 15 L1 2364 F

*Dans la limite du disponible
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D Guidage en rotation
S-2RS  Roulement a billes [[§{e)4 ABEC 1

Avec joints diétanchéité

- Roulement & billes a contact radial E

- Roulement avec 2 joints d’étanchéité (2RS) :

- Matiére : inox AISI 440C et joint néopréne

- Charges statiques et dynamiques : environ
70% des charges statiques et dynamiques
des roulements aciers équivalents.

- Température maxi. d’utilisation : +288°C

4"

2 oD | | gA
Accessoires < &
-~ Ecrou FU-SS INoX l

REMISES
O[c) 1+ 6+ 20+ 40+ 60+
[3EI13H Prix -10%-15%-20%Sur demande

Prix Uni.
REFERENCE DA 2D = 145
S6000-2RS 10 26 8 2898 F
S6200-2RS 10 30 9 26,32 F
S6300-2RS 10 35 11 3351 F
S6001-2RS 12 28 8 2511 F
S6201-2RS 12 32 10 27,46 F
S6301-2RS 12 37 12 41,56 F
S6002-2RS 15 32 9 28,64 F
S6202-2RS 15 35 1 30,50 F
S6302-2RS 15 42 13 - 5549 F
S6003-2RS 17 35 10 - 31,86 F
S6203-2RS 17 40 12 - 35,17 F
S6303-2RS 17 47 14 - 7848 F
S6004-2RS 20 42 12 - 42,81 F
S6204-2RS 20 47 14 - 46,25 F
S6304-2RS 20 52 15 - 9059 F
S6005-2RS 25 47 12 [ 51,44 F
S6205-2RS 25 52 15 - 52,57 F
S6305-2RS 25 62 17 - 12495 F
S6006-2RS 30 55 13 - 70,22 F
S6206-2RS 30 62 16 - 77,06 F
S6306-2RS 30 72 19 - 172,55 F
S6007-2RS 35 62 14 - 108,01 F
S6207-2RS 35 72 17 [ 12502 F
S6008-2RS 40 68 15 - 156,30 £
S6208-2RS 40 80 18 - 156,30 F

*Dans la limite du disponible
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