


Les reducteurs de vitesse
Renvol d’angle en L BLHG0/O

a engrenages coniques

- Rapport 1:1

- Matieres : ondrlves
Boitier : aluminium anodisé )
Engrenages : acier chromé ou plastique
delrin

Approche pédagogique
- Manipulation du réducteur pour observer et
constater
- Comparaison du produit reél et de sa
représentation schématisée
- Analyse du fonctionnement (transmission par
engrenages)
- Etude de la réversibilité
Recommandations
- A n’utiliser que pour des démonstrations a but ouve rtu re
pédagogiques
- Application manuelle uniquement : ne convient
pas pour des applications industrielles
- Veiller @ ne pas géner I'engrénement par un
objet extérieur
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Matiere Type Prix Uni.
REFERENCE Rapport des engrenages d’engrenage Module
BLH60-1/0OP 1.1 plastique delrin conique 2

BLH60-1/0C 1:1 acier chromé conique 2
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Les réducteurs de vitesse

J52/0P Reducteur coaxial
a trains droits

- Rapport 30:1

- Matieres : ondrlves
Boftier : aluminium anodisé et plastique )
transparent
Engrenages : acier et nylon noir

Approche pédagogique

- Manipulation du réducteur pour observer et
constater

- Comparaison du produit réél et de sa
représentation schématisée

- Analyse du fonctionnement
(transmission par engrenages)

- Détermination du rapport de transmission

- Mise en évidence de la notion de réduction de
vitesse et de la multiplication d’effort

- Etude de la réversibilité

Recommandations

- A n’utiliser que pour des démonstrations a but
pédagogiques

- Application manuelle uniquement : ne convient
pas pour des applications industrielles

- Veiller & ne pas géner I'engrénement par un
objet extérieur
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REFERENCE Rapport Irréversibilité
J52-30/0P 30:1 NON
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Les réducteurs de vitesse
Réducteur coaxial NT61/OP

atrains droits

- Rapport 5:1
- Matiéres : Ondl‘lves

Boftier : aluminium anodisé )
Engrenages : acier et nylon noir

Approche pédagogique

- Manipulation du réducteur pour observer et
constater

- Comparaison du produit réél et de sa
représentation schématisée

- Analyse du fonctionnement
(transmission par engrenages)

- Détermination du rapport de transmission

- Mise en évidence de la notion de réduction de

vitesse et de la multiplication d’effort ouve rtu re \)
- Etude de la réversibilité \I ep\

-y
.

Recommandations
- A n’utiliser que pour des démonstrations a but O
pédagogiques

- Application manuelle uniquement : ne convient
pas pour des applications industrielles
- Veiller & ne pas géner I'engrénement par un
objet extérieur
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Prix Uni.

REFERENCE Rapport Irréversibilité
NT61-5/0P 5:1 NON
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Les réducteurs de vitesse

PA0/O Reducteur a roue et vis sans fin
aroue et vis sans fin

- Rapport 20:1
- Matiére :
Boitier : aluminium anodisé
Engrenages : acier chromé ou plastique delrin

Accessoires

- Arbre simple P40-X (arbre double en option)

Approche pédagogique

- Manipulation du réducteur pour observer et
constater

- Comparaison du produit réél et de sa
représentation schématisée

- Analyse du fonctionnement
(transmission par engrenages)

- Détermination du rapport de transmission

- Mise en évidence de la notion de réduction de
vitesse et de la multiplication d’effort

- Etude de la réversibilité

O

ondrives
>

ouverture

Arbre simple P40-X

Recommandations K3x20 @10 h8
- A n’utiliser que pour des démonstrations a but
pédagogiques
- Application manuelle uniquement : ne convient 3 s 32220 20 35
pas pour des applications industrielles ' 76,60

- Veiller a ne pas géner I’engrénement par un
objet extérieur
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Matiére Angle Nb de Prix Uni.

REFERENCE  Rapport de laroue

d’hélice

Réducteur P40-20/0

filets Irréversibilité

P40-20/0P 20:1 plastique delrin 11°18' 3 NON
P40-20/0C 20:1 acier chromé 11°18 3 NON
P40-X Arbre simple pour réducteur P : en inox 303, avec 2 clavettes et 2 circlips
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